INTERS DETECTEURS AUTONOMES ECO 2 - PROGRAMME MOSAIC™

homies N®
(durables) ECO

e POUR BUREAUX, COMMERCES, LOISIRS, SANTE...
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Détection d’eclairage
autonome ECO 2

Supports d’installation
Programme Mosaic ECO 2

Au-dela de la gestion
de U'éclairage
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~ ’ DETECTION D'ECLAIRAGE AUTONOME ECO 2

.V ] Eco efficacite et RT 2012
399 dans le tertiaire

Obligation d’extinction automatique :
espaces de circulation et parties communes

‘éco efficacité s'impose aux

batiments tertiaires. Bureaux,
commerces, espaces de loisirs,
batiments de santé, entrepots,
ateliers... doivent réduire la
consommation d'éclairage
apres avoir baissé les dépenses
de chauffage et de climatisation.

M Les enjeux du diagnostic
énergétique

Les enjeux qualitatifs sont de
valoriser les économies en euros
et les économies en CO,.

Tous les batiments neufs BBC
(batiments basse consommation)
construits a partir de 2010 doivent

consommer 50 kWh/m?/an.

Dans l'existant, la consommation
doit étre réduite de 300 kWh/m?2/an
a 150 kWh/m?/an.

Les pouvoirs publics travaillent
actuellement sur le mécanisme
d’une “contribution climat énergie”
au travers de la fiscalité carbone.

B Comment réduire la
consommation de Uéclairage ?

A Uextérieur du batiment, par

des sources lumineuses plus
économiques et une gestion de
présence programmeée (horloge
couplée a un inter crépusculaire).

A Uintérieur du batiment, en utilisant

Tertiaire existant:

la consommation

: ~

L 4

Tertiaire neuf :
diviser la
consommation
diviser par 6
par 2
- '1 -~

des sources lumineuses de type
Tube T5 avec ballasts électroniques
fluocompacts, des LEDS avec une
gestion de lumiere du jour et des
détecteurs de présence.

M Les exigences de la RT 2012

Lorsqu’un local tertiaire est
inoccupé, un dispositif doit permettre
Uextinction des sources de lumiére
(si aucune réglementation n'impose
un niveau minimal) dans les
espaces de circulation, les parties
communes intérieures et les parcs
de stationnement couverts et semi-
couverts. De plus, si l'éclairement
naturel est suffisant, 'extinction est
également obligatoire.

M Deétecteurs autonomes ECO 2

Legrand, dans le cadre du
Programme Mosaic, propose une
innovation avec des détecteurs
autonomes ECO 2 permettant
lallumage manuel et U'extinction
automatique (voir p. 6).

Ces derniers se posent aussi bien dans
le neuf que dans l'existant avec une
économie pouvant aller jusqu’a 55 %.
Cette nouvelle offre de détecteurs

a été élaborée en accord avec

le Grenelle de l'environnement.

Elle s'appuie sur le savoir-faire et
Uexpertise de Watt Stopper, la filiale
américaine de Legrand, leader aux
USA depuis 25 ans dans la détection.

Répartition!"
de la consommation

M 34°% Chauffage,
climatisation, eau chaude

M 27% Eclairage

M 29% Prises

M 10% Autres
(ex: ascenseurs)

L1legrand

Répartition "

de la consommation
de Uéclairage

7 58 % Bureaux

" 24% Circulations
" 14% Communs
" 4% Sanitaires

(1) Selon campagne de mesure ADEME dans 49 ensembles de bureaux en région PACA
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V] Inter détecteur ECO 2
autonome

ECO

Un retour sur investissement en moyenne sur 2 ans

Acte volontaire
d’allumage,
extinction
automatique.
Le geste citoyen
contribue
activement au
déeveloppement
durable.

N

Y+

Configurateur mobile pour réglages
des détecteurs ECO 2.

Détecteur de mouvement avec mesure du seuil de
luminosité.

Peut s'installer sans poussoir d"allumage et d'extinction
volontaire.

Dans ce cas le détecteur sera ECO 1. Il économisera 407
au lieu de 557%.

Poussoir dallumage et d'extinction
volontaire.
Existe en poussoir lumineux a LED

L1legrand

ot
ECO

Gestion de présence et de luminosité
dans un batiment en tarif vert ou
jaune!” de 400 m? avec éclairage
naturel

ECONOMIE / AN

327 €

Amortissement 2 ans

ECO 2 : Acte volontaire d’allumage / extinction automatique
suivant la norme EN 15 193

lumiére le poussoir se trouvant a Uentrée

Arrivee: } J'entre dans la piéce. J'allume avec
faible

ECONOMIE / AN

497 kgq CO,

Equivalent CO, de tous les gaz
générateurs de pollution
(CO,, méthane, monoxyde

de carbone, gaz fluorés...)

Luminosité Je suis présent dans la piéce. Le détecteur
déclinante

allume automatiquement

fin de
journée

le poussoir. Si j'oublie, le détecteur agira
automatiquement

S Je suis présent, le détecteur va éteindre la
Luminosité o 2 : :
lumiére automatiquement si le seuil
forte PRy o (1)
de luminosité est atteint

Départ: } Je sors de la piéce. j’éteins avec

Calcul en euros suivant norme EN 15 193
et calcul en CO, suivant logiciel EIME modele
Electricité de France

O O N

(1) En tarif bleu 'économie est 2 fois supérieure

(1) Si je souhaite maintenir la lumiére, il suffit d’appuyer sur le poussoir. — . ’
Un véhicule qui parcourt 2000 km émet 100 kg CO,

(valeur moyenne donnée a titre indicatif variable en fonction
du poids, de la cylindrée et du mode de consommation).

2 ’ DETECTION D'ECLAIRAGE AUTONOME ECO 2
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V] Inter détecteur ECO 2
autonome

ECO

Une gamme compétitive

pour toutes les surfaces a détecter (1 circuit)

Encastré faux plafond
Hauteur recommandée de fixation: 2,50 m

Infrarouge ultrasonic!
Distance optimum entre
2 détecteurs : 10 m

Infrarouge
Distance optimum entre
2 détecteurs : 6 m

360° Réf. 488 07/08 360°

45 m? 90 m?

Fort mouvement';_ Faible mouvement
Tarif public® 107 € HT  Tarif public® 124 € HT

Réf. 488 06/09

Existe en version
prét a poser
réf. 488 19

ECO 2 : Détecteurs couplés a des poussoirs.
Acte volontaire d’allumage / extinction
automatique

Ref. 770 40/33

Ultrasonic!
Distance optimum entre
2 détecteurs: 12 m

-

Réf. 488 05

150 m?

Grand espace?
Tarif public'® 124 € HT

360°

(1) Ultrasonic : Dans un volume déterming, lorsqu’il y a un mouvement, le détecteur agit (par exemple mouvements de mains sur le clavier).

La zone de détection est réglable par le configurateur mobile.

Saillie murale

Double détection
infrarouge

210° Réf. 488 10

Portée latérale de 30 m et
frontale de 10 m

Spécial espaces larges
Tarif public'® 124 € HT

Infrarouge

180° Ref. 488 13

Portée frontale de 30 m

Spécial couloir
ou grande hauteur

Tarif public®® 120 € HT

L1legrand

(2) Avec obstacles (paravents / mobiliers) (3] Tarif public juillet 2011 indicatif (bornes automatiques). Ne constitue en aucun cas des prix imposés pour la revente.
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.V J Inter detecteur ECO 2
499 autonome

Exemple de local de 400 m?

Sanitaire

Salle de

réunion

Baie vitrée
||

Baie vitrée
||

Bureau 1

Bureau 2

“ Archives

Atelier / Entrepot

Baie vitrée

Baie vitrée

Baie vitrée Baie vitrée

99J1IA aleg

99J1IA aleg

L1legrand

Q
Sanitaires ’
Archives ECO

Bureaux

Gestion de présence et de
luminosité dans un batiment
en tarif vert ou jaune!" de 400 m?

ECONOMIE / AN

Infrarouge 45 m? Réf. 488 07/08 3 2 7 €

Amortissement 2 ans
ECONOMIE / AN

497 kg..CO,

Equivalent CO, de tous les gaz
générateurs de pollution
(CO,, méthane, monoxyde

de carbone, gaz fluorés...)

Salle de réunion

IR/ uttrasonic 90 m? Ref. 488 06/09

Calcul en euros suivant norme EN 15 193
et calcul en CO, suivant logiciel EIME modéle
Electricité de France

(1) En tarif bleu 'économie est 2 fois supérieure
alls P

Ateliers Un véhicule qui parcourt 2000 km émet 100 kg CO,
(valeur moyenne donnée a titre indicatif variable en fonction

du poids, de la cylindrée et du mode de consommation).

Entrepots

ECO 2 : Détecteurs couplés
a des poussoirs.

Acte volontaire d’allumage /
extinction automatique

Ultrasonic 150 m? Réf. 488 05

Réf. 770 40/33

’ DETECTION D'ECLAIRAGE AUTONOME ECO 2
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V] Inter détecteur ECO 2
autonome

ECO

Pour commander 2 circuits avec un méme detecteur

Controleur faux-plafond pour 2 circuits distincts
Pour respecter la réglementation ERP dans les espaces publics recevant plus de 50 personnes

Controleur “ON-OFF”

e Controleur 1 circuit ON/OFF +
1 circuit ventilation : réf. 488 50
Tarif public® 108 € HT

Controleurs variation
e Controleur 2 circuits variation DALI :
réf. 488 51

réf. 488 52
Tarif public® 150 € HT

Eclairage

Entree

- i\ — .
N 2 -
Connexion par cordon RJ 45
réf. 516 40/41/42/43/91

81717

L

Réf. 770 40/33

ECO 2 : Détecteurs couplés
a des poussoirs.

Acte volontaire d’'allumage /
extinction automatique

Sortie
N° 2

Sortie
N° 1

Les sorties peuvent aussi étre utilisées pour alimenter
un circuit d"éclairage et un circuit de ventilation

e Controleur 2 circuits d'éclairage 1-10 V :

L1legrand

Encastré faux-plafond
Hauteur recommandée de fixation: 2,50 m

Infrarouge Infrarouge
ultrasonic!"

Ultrasonic!"

“Rét. 488 21
150 m?

Grand espace®?
Tarif public® 129 € HT

360° Réf. 488 20 360° Réf. 488 22 360°

45 m? 90 m?

Faible mouvement
Tarif public'® 108 € HT

Fort mouvement
Tarif public® 94,30 € HT

Saillie murale

Infrarouge Infrarouge

ultrasonic!”

Réf. 488 25 210°

Ref. 488 23
90 m?

Faible mouvement
Tarif public® 126 € HT

180° Réf. 488 24 210° Réf. 488 30 140°

45 m?

Fort mouvement
Tarif public® 99,10 € HT

90 m?

Portée frontale 30 m
Tarif public® 133 € HT

Portée latérale 30 m
Portée frontale 10 m
Tarif public® 144 € HT

(1) Ultrasonic : Dans un volume déterming, lorsqu’il y a un mouvement, le détecteur agit (par exemple mouvements de mains sur le clavier).
La zone de détection réglable par le configurateur mobile 488 35 se limitera a la piéce (ne traverse pas les cloisons).
(2) Avec obstacles (paravents / mobilier). (3) Tarif public juillet 2011 indicatif. Ne constitue en aucun cas des prix imposés pour la revente.
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.V J Inter detecteur ECO 2
autonome

ECO

Exemple de local de 400 m? ERT/ERP
avec detecteurs autonomes et controleurs

Baie vitrée Baie vitrée

Baie vitrée

Baie vitrée Baie vitrée

Bureau 1 Bureau 2
| |

Show-room

]
Baie vitrée

Baie vitrée

Bureau 3
|

m o
Sanitaire
[ ]
Fenétre

aa1)iA dleg

9a.1)iA dleg

Zone ERP

Salle expo

Réf. 48851 = /K

Contrdleur DALI
réf. 488 51 |/

Réf. 488 22

Détecteur IR/ultrasonic
réf. 488 22

Show-room

Réf. 48851 [ /&

Controleur DALI |
réf. 488 51 |/

Réf. 488 21

Détecteur ultrasonic
réf. 488 21

60%

Lumiére
artificielle

Lumiére naturelle

Sanitaire

Réf. 48850 [ /&

Controleur ON-OFF
réf. 488 50 :/

o "

Réf. 488 20

Détecteur Infrarouge
réf. 488 20

Zone ERT

3 bureaux gérés en détection

autonome ON-OFF 1 circuit

ef. 488 07/08
Infrarouge 360°

Réf. 770 40/33

L1legrand

ot
ECO

Gestion de présence et de
luminosité dans batiment
de 400 m?

Avec allumage manuel / extinction auto ON-OFF
et variation avec éclairage naturel

ECONOMIE

350€ / AN

Amortissement 2 ans

ECONOMIE

939 kg éq.COZ/an

Equivalent CO, de tous les gaz
générateurs de pollution
(CO,, méthane, monoxyde

de carbone, gaz fluoré...)

Calcul en euros suivant norme EN 15 193
et calcul en CO, suivant logiciel EIME modéle
Electricité de France

ECO 2 : Controleurs et
détecteurs reliés
a des poussoirs :

Extinction automatique

Possibilité de poussoir
» lumineux avec LED
"~ (réglementation

accessibilité)

Acte volontaire d'allumage

’ DETECTION D'ECLAIRAGE AUTONOME ECO 2
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Y ] Inter detecteur ECO 2
34 autonome

Simplicite de la mise en ceuvre et de la configuration

Mise en ceuvre

a

Innovation : fixation dans boite ronde
@ 65 prof. 50 ou sur cadre Mosaic

| R )
o
= I I -

-

En faux plafonds percage 0 65.
Livré avec protege-bornes pour
répondre a la réglementation

En saillie avec cadre
pour fixation au plafond

Cablage

-

Détecteurs 488 08/09 reliés
au luminaire par un systeme
de raccordement rapide

Alimentation 220 V Vers source
|_> lumineuse
2000 W /1000 VA

Repiquage vers
d'autres dé

Détecteurs 488 05/06/07/10/13
Raccordement par bornes automatiques
Repiquage des détecteurs et bornes pour
poussoir (acte volontaire d'allumage)

Détecteurs 488 20/21/22 pour contraleur.
Raccordement par RJ 45

Configurateurs mobiles pour régler tous les détecteurs

Tous les détecteurs sont pré-réglés en usine

e En mode ECO 1

¢ | e mode ECO 2 est activé par le configurateur mobile

e Seuil de luminosité : 500 lux

e Temporisation: 15 mn fonction passage activée

Les configurateurs mobiles permettent de modifier les pré-réglages
ainsi que la sensibilité de détection.

NOUVEAU

Réf 882 30, pré-réglages des

configurations type par piece
(bureau, couloir...) selon
EN 12 464
Réf. 882 35
Programmation par palier sur
touches pré-enregistrées.
-
(77
Ref. 882 30
Programmation digitale a la décimale
présentée sur écran numérique.
Contrdle immédiat de la programmation.
Possibilité de mettre en mémoire le réglage
et de appliquer a d'autres détecteurs.
noices sur Autres fonctions comme, par exemple,
- _] calibrage en lux, priorité de la technologie
(_ i X infrarouge ou ultrasonic. . .

L1legrand

Infrarouge

Infrarouge + ultrasonic

Ultrasonic

Double détection
infrarouge

Infrarouge

’ DETECTION D'ECLAIRAGE AUTONOME ECO 2
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PROGRAMME MOSAIC™
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.
o avec seuil de luminosité
L
L]
= " Données
! 1
e I . 3 e 12 w/ m?(suivant RT avec ballasts + tubes T5)
e 1800 h / an (pour bureau suivant EN 15 193]
¢ 55 % d’économie suivant EN 15 193
(allumage manuel / extinction automatique) W
a en rajoutant la mesure du seuil de luminosité 3
. (non pris en compte pour linstant g
2 par la EN 15 193] g
1 ol
Resultats pour o
o
| . un local ERP de 400 m?
e 400 m?x 12 W/ m? = 4800 W soit 4,8 kW
¢ 4,8 x 1800 h/an=8640 kWh /an
¢ 8640 kWh /an x 0,069 €1 =596 € / an
¢ 596 € /an/55% =327 €/ an soit 4750 kWh
' ] * 4750 kWh sont équivalents de 497 kg CO, / an

suivant logiciel EIME modéle Electricité de France.

Amortissement pour
un local ERP de 400 m?

e 7 détecteurs a 100 € en moyenne soit 700 €

¢ 700 € /327 € = 2,1 ans de retour sur investissement.

(1) Réalisé suivant tarif vert jaune / 0,069 €.
En tarif bleu /0,11 € Uéconomie est 2 fois supérieure.






















Agences régionales

1 « Région parisienne
75-77-78-91-92-93-94-95
93171 Bagnolet Cedex

B.P. 37 - 82 rue Robespierre

T :0149725200

Fax : 0149 72 92 38

@ : agence-legrand.paris@legrand.fr

2 * Nord

59 - 62

59650 Villeneuve d’Ascq

Z.l. La Pilaterie - 19 C, rue de la Ladrie
T :0328338600

Fax : 03 20 89 18 66

@ : agence-legrand.lille@legrand.fr

3 ¢ Picardie - Champagne - Ardennes
02 -08-51-60-80

51100 Reims

Pdle Technologique Henri Farman

11, rue Clément Ader

T :0326400520

Fax : 03 26 82 15 82

(@ : agence-legrand.reims(dlegrand.fr

4 » Lorraine

52 - 54 - 55 - 57 - 88

54320 Maxeville

Parc d'activités Saint Jacques

8 bis, rue Blaise Pascal

= :0383980809

Fax : 03 83 98 61 59

(@ : agence-legrand.nancy(dlegrand.fr

5 ¢ Alsace

67 - 68

67201 Eckbolsheim

8, rue Gay Lussac

T :0388773232

Fax : 03 88 77 00 87

(@ : agence-legrand.strasbourg(@legrand.fr

6 * Bourgogne - Franche-Comté
10-21-25-39-70-71-89-90

21000 Dijon

Apogée Batiment C - 7, boulevard Rembrandt
T :0380712726

Fax : 03 80 71 22 80

@ : agence-legrand.dijon@legrand.fr

7 » Rhone

01 -42-43-69

69344 Lyon Cedex 07

Les Jardins d’'Entreprise - Bat. H1
213, rue de Gerland

T :0478698742

Fax : 04 78 69 87 59

@ : agence-legrand.lyon(@legrand.fr

8 ¢ Alpes

07-26-38-73-74

38170 Seyssinet - Pariset

Z.A.C. de la Tuilerie

36, rue de la Tuilerie - City parc

T 0476486115

Fax : 04 76 96 50 20

@ : agence-legrand.grenoble(@legrand.fr

9 ¢ Provence - Cote d’Azur

04 - 05 - 06 - 13 (sauf Arles) - 2A - 2B - 83 -
Monaco

13855 Aix en Provence Cedex 3

Europarc de Pichaury - Bat. B2

1330, avenue Jean Guilibert de la Lauziere
T :04 42902828

Fax : 04 42 90 28 39

(@ : agence-legrand.aix-en-provence(dlegrand.fr

10 « Languedoc

11-30 - 34 - 66 - 84 - Arles

34130 Mauguio

Mas des Cavaliers 2

471, rue Charles Nungesser

T :0499137474

Fax : 04 99 13 74 89

(@ : agence-legrand.montpellier@legrand.fr

11 « Midi-Pyrénées
09-12-31-32-46-48-65-81-82
31130 Balma

Les Espaces de Balma

16, avenue Charles de Gaulle

T :0562577070

Fax:05 62 57 70 71

(@ : agence-legrand.toulouse(@legrand.fr

12 » Sud-ouest

16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64

33700 Mérignac

Domaine de Pelus - 10, avenue Pythagore
T :0557 290729

Fax : 0557 29 07 30

(@ : agence-legrand.bordeaux@legrand.fr

13 * Auvergne - Limousin

Exclusivement pour contacts commerciaux
des départements suivants :
03-15-19-23-36-63-86-87

87000 Limoges

24, av. du Président Kennedy

T :0555305824

Fax : 05 55 06 09 07

(@ : agence-legrand.limoges(legrand.fr

14 « Centre

18 - 28 -37 - 41 - 45-58

45140 Ingre

14, rue Lavoisier - ZI d'Ingré

T :0238226565

Fax : 02 38 22 54 54

@ : agence-legrand.orleans(@legrand.fr

15  Pays de Loire

4b - 49 - 79 - 85

44481 Carquefou Cedex - B.P. 90717
La Fleuriaye - Espace Performance 1
T :022809 2525

Fax:02 28 09 25 26

(@ : agence-legrand.nantes(@legrand.fr

16 « Bretagne

22 -29-35-53-56-72

35769 Saint-Grégoire Cedex

Centre Espace Performance Il
Alphasis Bat. M1

T :0299 236767

Fax:02 99 23 67 68

@ : agence-legrand.rennes(dlegrand.fr

17 « Normandie

14 -27-50-61-176

76230 Bois-Guillaume

Rue Gustave Eiffel - Espace leader
T :0235596510

Fax:02 3559 93 33

@ : agence-legrand.rouen(@legrand.fr

Formation clients

Innoval - 87045 Limoges Cedex - France
T : 0555 0688300u 0555067256
Fax : 0555 06 74 91

@ : formation.innoval@legrand.fr
Relations Enseignement Technique

@ :055506 7046

Fax : 0555 06 74 91

Service Prescription France et Export

B.P. 37 - 82, rue Robespierre
93171 Bagnolet Cedex - France
T :0149725200

Fax : 01 48 97 17 47

@ : prescription.paris@legrand.fr

Service Export

87045 Limoges Cedex - France

T :0555068787

Fax : 0555 06 74 55

@ : direction-export.limoges(dlegrand.fr

service
Relations Pro

0810 48 48 48 (prix appel local)
du lundi au vendredi 8h a 18h

128, av. de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

E-mail : accessible sur legrand.fr

~Shian

Q

.

Lllegrand

LEGRAND SNC

snc au capital de 6 200 000 €
RCS Limoges 389 290 586
Code A.P.E. 516 J

N° d'identification TVA

FR 15 389 290 586

Siege social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

T :0555068787+

Fax : 0555 06 88 88

LCS 29010 - Décembre 2009






